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Produktbild / Zeichnungen Technische Daten

Abbildung &hnlich

Produktnummer

Betatigerfarbe / Bedruckung

3250.0511

Geschéftsbereich Schalter & Sensoren
43 Produktmanager Buschle
35 .4 Produktfamilie Wippschalter
r 1 | | Betatigungsart direkt

o

Schaltzeichen: 50.117 / mit

=] Sonstiges (Tabelle Katalog) Funktionsanzeige LED rot / mit
. . Suchbeleuchtung LED griin
—
D E] D [N | U‘j ROHS Konform ja
\ / od | =fF Produkt-Code 3250-4A-14-1-0
ap Ausgabe Katalog
= Schaltfunktion 3-stufiger Umschalter (2xSPDT)
20 . B Material fester Kontakt AgNi
24 3 Polzahl 2 x 1 - polig
Anschliisse Steckanschluss, 3.0 x 0.8
5 3 8 E 1 Mechanische Lebensdauer 50E4
101 T T I Schaltleistung IEC 10 (5) A 12V DC 1E5
o o Ubergangswiderstand (Neuzustand) =~ < 100 (1 A 12 V DC) mOhm
I_\’ "'., R Isolationswiderstand (Neuzustand) > 100 (500 V DC) MOhm
4
1 Kriechstromfestigkeit 250 PTI
? 4 1 D Anschluss IP 40
Schutzart Betatiger IP 66 und IP 67
Anschlussseite min. -40 °C
Anschlussseite max. 85 °C
Temperaturangaben Betétigungsseite min. -40 °C
Betétigungsseite max. 85 °C

Betatiger und Zusatzbetatiger

Gehausebeschreibung

Anschlussoberflache

Kontaktmaterial

Beleuchtung

PA glasfaserverstarkt, ohne montierte
Wippe

Gehause: PP, schwarz
Sockel: PA, schwarz

versilbert
versilbert

Lageranschluss
AuBenanschluss

AgNi

Symbolposition 1 + 2: LED, 12 V, griin
Funktionsbeleuchtung: LED, rot

Schaltkraft 7Nbis 12N +1,5N

. Schaltzeichen: 50.117 / mit 2
Sonstiges Funktionsanzeigen
Zusatzbeschriftung 50.117
Befestigungsart Rastbefestigung
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